Randelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zeichnungen

Beschreibung

Werkstoff:
Stahl.
Edelstahl 1.4305.

Ausfiihrung:
Automatenstahl briiniert.
Edelstahl blank.

Hinweis:

* Bei dieser Lange wird die Randelschraube mit Schaft geliefert (Gewindefreistich

entfallt).

Artikeliibersicht

Randelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464

D

Bestellnummer Material D D1 D3 H K L
Grundkdrper
K0140.04X10 Automatenstahl M4 16 8 9,5 35 10
K0140.04X16 Automatenstahl M4 16 8 9,5 35 16
K0140.04X20 Automatenstahl M4 16 8 9,5 3,5 20*
K0140.05X10 Automatenstahl M5 20 10 11,5 4 10
K0140.05X16 Automatenstahl M5 20 10 11,5 4 16
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Randelschrauben hoch aus Stahl und Edelstahl DIN 464

Artikeliibersicht
Bestellnummer Material D D1 D3 H K L
Grundkorper
K0140.05X20 Automatenstahl M5 20 10 11,5 4 20*
K0140.06X10 Automatenstahl M6 24 12 15 5 10
K0140.06X16 Automatenstahl M6 24 12 15 5 16
K0140.06X20 Automatenstahl M6 24 12 15 5 20
K0140.06X25 Automatenstahl M6 24 12 15 5 25*
K0140.08X16 Automatenstahl M8 30 16 18 6 16
K0140.08X20 Automatenstahl M8 30 16 18 6 20
K0140.08X25 Automatenstahl M8 30 16 18 6 25
K0140.08X30 Automatenstahl M8 30 16 18 6 30*
K0140.10X20 Automatenstahl M10 36 20 23 8 20
K0140.10X25 Automatenstahl M10 36 20 23 8 25
K0140.10X30 Automatenstahl M10 36 20 23 8 30
K0140.10X40 Automatenstahl M10 36 20 23 8 40*
K0140.042X10 Edelstahl M4 16 8 9,5 3,5 10
K0140.042X16 Edelstahl M4 16 8 9,5 35 16
K0140.042X20 Edelstahl M4 16 8 9,5 35 20*
K0140.052X10 Edelstahl M5 20 10 11,5 4 10
K0140.052X16 Edelstahl M5 20 10 11,5 4 16
K0140.052X20 Edelstahl M5 20 10 11,5 4 20*
K0140.062X10 Edelstahl M6 24 12 15 5 10
K0140.062X16 Edelstahl M6 24 12 15 5 16
K0140.062X20 Edelstahl M6 24 12 15 5 20
K0140.062X25 Edelstahl M6 24 12 15 5 25*
K0140.082X16 Edelstahl M8 30 16 18 6 16
K0140.082X20 Edelstahl M8 30 16 18 6 20
K0140.082X25 Edelstahl M8 30 16 18 6 25
K0140.082X30 Edelstahl M8 30 16 18 6 30*
K0140.102X20 Edelstahl M10 36 20 23 8 20
K0140.102X25 Edelstahl M10 36 20 23 8 25
K0140.102X30 Edelstahl M10 36 20 23 8 30
K0140.102X40 Edelstahl M10 36 20 23 8 40*
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