Federnde Zug- und Druckstiicke

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zug- und Druckspanner
Zugspanner als
Verriegelung

Werkstiick, Zug- und Druckspanner. Zuggriff
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Zug- und Druckspanner als Basistréger

Anwendung:

Als Druckspanner:
Die wirkende Kraft driickt das Teil.

Als Zugspanner:
Die wirkende Kraft zieht das Teil.

Als Zug- und Druckspanner:

In diesem Fall hat der Innenbolzen ein festes
Lager. Die Gewindehiilse dient als verschieb-
barer Basistréger.

Die wirkende Kraft zieht bzw. driickt das Teil
in beide Richtungen.
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Beschreibung

Werkstoff:
Stahl.

Ausfiihrung:
Hiilse blau verzinkt,
Federbolzen briiniert.

Hinweis:

Durch beidseitige Gewinde im Federbolzen sind vielféltige Einsétze fiir individuelle
Anwendungen mdglich, wie z.B. mit Prismen, Druckbolzen, Pendelauflagen, Griffe,
Knopfe, Randelmuttern, u.v.m.

Montage:
Als Verdrehsicherung der Gewindehiilse ist eine LOCTITE-Schraubensicherung
K0655.243.... zu empfehlen.
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Artikeliibersicht
Federnde Zug- und Druckstiicke
Bestellnummer D D1 D2 D3 H L L1 L2 L3 Swi Sw2 Federkraft Federkraft
4-kant Anfang Ende
Flca. N F2 ca. N
K0373.1202004 M12 6 7 M4x8 3,5 1 45 5 1 6 10 5 20
K0373.1202006 M12 6 7 M4x8 6 18,5 7 5 1 6 10 5 20
K0373.1202010 M12 6 7 M4x8 10 26 11 5 1 6 10 5 20
K0373.1206003 M12 6 7 M4x8 3 1 45 5 1 6 10 12 40
K0373.1206005 M12 6 7 M4x8 5 18,5 7 5 1 6 10 12 40
K0373.1206008 M12 6 7 M4x8 8 26 11 5 1 6 10 12 40
K0373.1212503 M12 6 7 M4x8 3 1 45 5 1 6 10 20 100
K0373.1212505 M12 6 7 M4x8 5 18,5 7 5 1 6 10 20 100
K0373.1212508 M12 6 7 M4x8 8 26 11 5 1 6 10 20 100
K0373.1815004 M18x1,5 10 11 M6x12 4 17 6 6 25 9 16 50 150
K0373.1815007 M18x1,5 10 M M6x12 7 29,5 115 6 25 9 16 50 150
K0373.1815013 M18x1,5 10 11 M6x12 125 455 16 6 25 9 16 50 150
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