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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Schraube Stahl Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Werkzeugstahl.

Ausführung:
Bolzen gehärtet.
Schraube und Bolzen brüniert.

Hinweis:
Die Druckschauben mit Spitze finden ihre Anwendung, wenn eine zusätzliche
Fixierung durch einen gewissen Formschluss gefordert wird.

Zeichnungen

Artikelübersicht

Bestellnummer D D1 L L2 L4 SW Belastbarkeit
max. kN (nur bei

statischer Belastung)
K0272.05X09 M5 3 8,5 1,3 0,5 2,5 4,5
K0272.05X13 M5 3 12,5 1,3 0,5 2,5 4,5
K0272.05X17 M5 3 16,5 1,3 0,5 2,5 4,5
K0272.05X21 M5 3 20,5 1,3 0,5 2,5 4,5
K0272.06X14 M6 4 13,5 1,9 0,8 3 9
K0272.06X18 M6 4 17,5 1,9 0,8 3 9
K0272.06X22 M6 4 21,5 1,9 0,8 3 9
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Artikelübersicht

Bestellnummer D D1 L L2 L4 SW Belastbarkeit
max. kN (nur bei

statischer Belastung)
K0272.06X27 M6 4 26,5 1,9 0,8 3 9
K0272.08X14 M8 5,5 14 2,4 1 4 15
K0272.08X18 M8 5,5 18 2,4 1 4 15
K0272.08X22 M8 5,5 22 2,4 1 4 15
K0272.08X27 M8 5,5 27 2,4 1 4 15
K0272.08X34 M8 5,5 34 2,4 1 4 15
K0272.10X18 M10 7 18 2,6 1,5 5 20
K0272.10X22 M10 7 22 2,6 1,5 5 20
K0272.10X27 M10 7 27 2,6 1,5 5 20
K0272.10X34 M10 7 34 2,6 1,5 5 20
K0272.10X42 M10 7 42 2,6 1,5 5 20


