Schwerlastrollen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zeichnungen

Beschreibung

Werkstoff:

Kinn

Radkorper aus Stahlrohr, mit Kugellager. Laufbelag Extrathane Harte 92° Shore A.

Hinweis:

Kugellager spritzwassergeschiitzt. Der Laufbelag ist fest aufgegossen. Diese Réader
sind abriebfest, kontakt-verfarbungsfrei, bodenschonend, gerduscharm, elastisch
und besitzen eine besonders hohe Riickstellelastizitit bei langen Standzeiten
sowie eine hohe Schnitt- und WeiterreiBfestigkeit und haben einen geringen

Rollwiderstand.

Einsatzgebiet: Hubwagen, Stapler, usw.

Weitere GroBen auf Anfrage.
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Artikeliibersicht
Schwerlastrollen
Bestellnummer Radlagerung D D1 B B1 Tragfahigkeit
kg
K1781.0856020 Kugellager 85 20 60 65 450
K1781.0856025 Kugellager 85 25 60 65 450
K1781.0857520 Kugellager 85 20 75 80 570
K1781.0857525 Kugellager 85 25 75 80 570
K1781.0859525 Kugellager 85 25 95 100 720
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