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Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Beschreibung

Werkstoff:
Stahl.

Ausführung:
Blank.

Hinweis:
Sicherungsbleche DIN 462 dienen zur Sicherung der Nutmuttern DIN 1804.
Zur Verwendung der Sicherungsbleche ist auf dem Bolzengewinde eine Keilnut
erforderlich.

Zeichnungen

Artikelübersicht

Sicherungsbleche Stahl DIN 462

Bestellnummer D D1 E F H S Passend zu

K2062.010 10 25 4 7,4 3 0,8 K1917.110/K1917.210
K2062.014 14 30 5 11,4 3 0,8 K1917.112/K1917.212
K2062.016 16 32 5 13,5 3 1 K1917.114/K1917.214
K2062.018 18 34 6 15,4 4 1 K1917.116/K1917.216
K2062.020 20 36 6 17,5 4 1 K1917.118/K1917.218
K2062.022 22 40 6 19,5 4 1 K1917.120/K1917.220
K2062.024 24 42 6 21,6 4 1 K1917.122/K1917.222
K2062.028 28 50 7 25,5 5 1 K1917.124/K1917.224
K2062.030 30 50 7 27,5 5 1,2 K1917.126/K1917.226
K2062.032 32 52 7 29,6 5 1,2 K1917.128/K1917.228
K2062.035 35 55 7 32,6 5 1,2 K1917.130/K1917.230
K2062.038 38 58 8 36,3 5 1,2 K1917.132/K1917.232
K2062.040 40 62 8 37,3 5 1,2 K1917.135/K1917.235
K2062.042 42 62 8 39,3 5 1,2 K1917.138/K1917.238


