
K1407
Aimants bruts cylindriques en AlNiCo

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.fr · info@kipp.fr 1/1

Description de l'article/illustrations du produit

Description

Matière :
AlNiCo (aluminium, nickel, cobalt).

Finition :
Naturel.

Nota :
Système non blindé.

Plage de température :
450 °C max.

Montage :
Les aimants peuvent être montés par emmanchement ou par collage.

Dessins

Aperçu des articles

Aimants bruts cylindriques en AlNiCo

Référence D L Force
d'attraction

en N
K1407.0310 3 +0/-0,2 10 ±0,1 1,1
K1407.0312 3 +0/-0,2 12 ±0,1 1,3
K1407.0416 4 +0/-0,2 16 ±0,1 1,9
K1407.0420 4 +0/-0,2 20 ±0,1 2
K1407.0520 5 +0/-0,2 20 ±0,1 2,3
K1407.0615 6 +0/-0,2 15 ±0,1 2,8
K1407.0624 6 +0/-0,2 24 ±0,1 2,8
K1407.0630 6 +0/-0,2 30 ±0,1 2,8
K1407.0825 8 +0/-0,2 25 ±0,1 3,8
K1407.1020 10 +0/-0,2 20 ±0,1 5
K1407.1040 10 +0/-0,2 40 ±0,1 7
K1407.1240 12 +0/-0,2 40 ±0,1 8
K1407.1530 15 +0/-0,2 30 ±0,2 10
K1407.1560 15 +0/-0,2 60 ±0,2 11
K1407.3480 34 +0/-0,2 80 ±0,2 61


