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Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pressore, inserto ﬂ‘ﬂ

filettato in acciaio brunito
Descrizione articolo/immagini prodotto
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Descrizione

Materiale:

Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro con ghiera dentata in zinco
pressofuso.

Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.

Puntale in ottone, acciaio o POM.

Sfera in acciaio.

Versione:
Parti metalliche in acciaio brunito.

Nota:

| diversi puntali vengono utilizzati per evitare punti di pressione, appianare le
irregolarita nel contropezzo o aumentare la presa sul pezzo da serrare.

Per L = 60 mm la lunghezza della filettatura & di 60 mm.

Su richiesta:

Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori delle maniglie a leva e varianti di
puntale e modelli speciali.

Su richiesta, la grandezza "H1" & disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.

Nota disegno:

Forma A: puntale ottone
Forma B: puntale POM
Forma C: con sfera

Forma D: con sfera spianata
Forma E: con punta

Forma F: con nipplo

[
|
®
®
®
@

, I
~ - | |
] -l : 1 | m

S
——

www.kipp.com - info@kipp.com 1/4



Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pressore, inserto
filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli

Maniglia a leva con pressore

N. ordine Forma Materiale Dimensioni X D DI D2 D3 @ H HI H2 H3 H4 AAl B L Numero
componenti sfera denti

K0780.11051X20 A perno in ottone 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 3354047 75 20 16
K0780.11051X30 A perno in ottone 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335404775 30 16
K0780.11051X40 A perno in ottone 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 3354047 75 40 16
K0780.11051X50 A perno in ottone 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 3354047 75 50 16
K0780.11061X20 A perno in ottone 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 3354047 75 20 16
K0780.11061X30 A perno in ottone 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 3354047 75 30 16
K0780.11061X40 A perno in ottone 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 3354047 75 40 16
K0780.11061X50 A perno in ottone 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 3354047 75 50 16
K0780.12061X20 A perno in ottone 2 M6 13,5 18 195 4 - 28565 175 415 455 6575 95 20 20
K0780.12061X30 A perno in ottone 2 M6 135 18 195 4 - 285 6,5 17,5 41,5 455 6575 9,5 30 20
K0780.12061X40 A perno in ottone 2 M6 135 18 195 4 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 40 20
K0780.12061X50 A perno in ottone 2 M6 13,5 18 195 4 - 285 65 17,5 415 455 6575 95 50 20
K0780.12061X60 A perno in ottone 2 M6 135 18 195 4 - 285 6,55 17,5 41,5 455 6575 9,5 60 20
K0780.12081X20 A perno in ottone 2 M8 135 18 195 55 - 285 6,5 17,5 415 455 6575 9,5 20 20
K0780.12081X30 A perno in ottone 2 M8 135 18 195 55 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 30 20
K0780.12081X40 A perno in ottone 2 M8 135 18 195 55 - 285 6,5 17,5 415 455 65 75 9,5 40 20
K0780.12081X50 A perno in ottone 2 M8 135 18 195 55 - 285 6,5 17,5 415 455 6575 9,5 50 20
K0780.12081X60 A perno in ottone 2 M8 135 18 195 55 - 285 6,5 175 41,5 455 65 75 9,5 60 20
K0780.12101X20 A perno in ottone 2 M10 13,5 18 195 7 - 285 6,55 17,5 415 455 6575 95 20 20
K0780.12101X30 A perno in ottone 2 M10 13,5 18 19,5 7 - 28565 17,5 415 455 6575 95 30 20
K0780.12101X40 A perno in ottone 2 M10 13,5 18 19,5 7 - 285 6,5 17,5 415 455 6575 95 40 20
K0780.12101X50 A perno in ottone 2 M10 13,5 18 195 7 - 285 6,5 17,5 41,5 455 6575 9,5 50 20
K0780.12101X60 A perno in ottone 2 M10 13,5 18 195 7 - 285 65 17,5 415 455 6575 95 60 20
K0780.21051X20 B perno in POM 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335 4047 75 20,5 16
K0780.21051X30 B perno in POM 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335 4047 75 305 16
K0780.21051X40 B perno in POM 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335 4047 7,5 40,5 16
K0780.21051X50 B perno in POM 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335 4047 7,5 50,5 16
K0780.21061X20 B perno in POM 1 M6 10 13 14535 - 245 4 15 30 3354047 75 198 16
K0780.21061X30 B perno in POM 1 M6 10 13 14535 - 245 4 15 30 3354047 75 29,8 16
K0780.21061X40 B perno in POM 1 M6 10 13 14535 - 245 4 15 30 3354047 75 39,8 16
K0780.21061X50 B perno in POM 1 M6 10 13 14535 - 245 4 15 30 3354047 75 498 16
K0780.22061X20 B perno in POM 2 M6 135 18 195 35 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 19,8 20
K0780.22061X30 B perno in POM 2 M6 135 18 195 35 - 285 6,5 175 41,5 455 65 75 9,5 29,8 20
K0780.22061X40 B perno in POM 2 M6 135 18 1955 35 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 39,8 20
K0780.22061X50 B perno in POM 2 M6 135 18 195 35 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 49,8 20
K0780.22061X60 B perno in POM 2 Meé 135 18 195 35 - 285 6,5 175 41,5 455 65 75 9,5 59,8 20
K0780.22081X20 B perno in POM 2 M8 135 18 195 5 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 19,6 20
K0780.22081X30 B perno in POM 2 M8 13,5 18 195 5 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 29,6 20
K0780.22081X40 B perno in POM 2 M8 135 18 195 5 - 285 6,5 17,5 415 455 65 75 9,5 39,6 20
K0780.22081X50 B perno in POM 2 M8 135 18 195 5 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 49,6 20
K0780.22081X60 B perno in POM 2 M8 13,5 18 195 5 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 59,6 20
K0780.22101X20 B perno in POM 2 M10 135 18 195 65 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 19,9 20
K0780.22101X30 B perno in POM 2 M10 13,5 18 195 6,5 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 29,9 20
K0780.22101X40 B perno in POM 2 M10 13,5 18 195 65 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 39,9 20
K0780.22101X50 B perno in POM 2 M10 135 18 195 65 - 285 6,5 17,5 415 455 65 75 9,5 49,9 20
K0780.22101X60 B perno in POM 2 M10 13,5 18 195 6,5 - 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 59,9 20
K0780.31051X20 C sfera in acciaio 1 M5 10 13 145 3 245 4 15 30 335 4047 7,5 195 16
K0780.31051X30 C sfera in acciaio 1 M5 10 13 145 3 245 4 15 30 335 4047 75 295 16
K0780.31051X40 C sfera in acciaio 1 M5 10 13 145 3 245 4 15 30 3354047 75 395 16
K0780.31051X50 C sfera in acciaio 1 M5 10 13 145 3 245 4 15 30 3354047 75 495 16
K0780.31061X20 C sfera in acciaio 1 M6 10 13 145 4 245 4 15 30 3354047 75 193 16
K0780.31061X30 C sfera in acciaio 1 M6 10 13 145 4 245 4 15 30 335 4047 75 29,3 16
K0780.31061X40 C sfera in acciaio 1 M6 10 13 145 4 245 4 15 30 335 4047 7,5 39,3 16
K0780.31061X50 C sfera in acciaio 1 M6 10 13 145 4 245 4 15 30 33,5 40 47 7,5 49,3 16
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Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pressore, inserto
filettato in acciaio brunito
Sintesi articoli
N. ordine Forma Materiale Dimensioni X D DI D2 D3 @ H H1I H2 H3 H4 A Al B L L1 Numero
componenti sfera denti
K0780.32061X20 C sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 4 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 19,3 - 20
K0780.32061X30 c sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 4 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 29,3 - 20
K0780.32061X40 c sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 4 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 39,3 - 20
K0780.32061X50 c sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 4 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 49,3 - 20
K0780.32061X60 C sfera in acciaio 2 M6 13,5 18 19,5 4 285 65 175 415 455 65 75 9,5 59,3 - 20
K0780.32081X20 C sfera in acciaio 2 M8 135 18 19,5 55 285 65 175 415 455 65 75 9,5 192 - 20
K0780.32081X30 C sfera in acciaio 2 M8 135 18 19,5 55 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 95 29,2 - 20
K0780.32081X40 C sfera in acciaio 2 M8 13,5 18 19,5 55 285 65 17,5 41,5 455 65 75 95 39,2 - 20
K0780.32081X50 c sfera in acciaio 2 M8 135 18 195 55 285 65 17,5 415 455 65 75 95 492 - 20
K0780.32081X60 c sfera in acciaio 2 M8 135 18 195 55 285 65 17,5 415 455 65 75 95 59,2 - 20
K0780.32101X20 c sfera in acciaio 2 M10 13,5 18 195 7 285 65 175 415 455 65 75 95 19,7 - 20
K0780.32101X30 C sfera in acciaio 2 M10 13,55 18 195 7 285 65 175 415 455 65 75 95 29,7 - 20
K0780.32101X40 C sfera in acciaio 2 M10 135 18 195 7 285 65 175 415 455 65 75 9,5 39,7 - 20
K0780.32101X50 C sfera in acciaio 2 M10 13,5 18 19,5 7 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 49,7 - 20
K0780.32101X60 c sfera in acciaio 2 M10 135 18 19,5 7 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 59,7 - 20
K0780.41051X20 D sfera in acciaio 1 M5 10 13 145 2 3 245 4 15 30 335 4047 75 191 - 16
K0780.41051X30 D sfera in acciaio 1 M5 10 13 145 2 3 245 4 15 30 335 4047 75 29,1 - 16
K0780.41051X40 D sfera in acciaio 1 M5 10 13 145 2 3 245 4 15 30 335 4047 75 391 - 16
K0780.41051X50 D sfera in acciaio 1 M5 10 13 145 2 3 245 4 15 30 335 4047 75 491 - 16
K0780.41061X20 D sfera in acciaio 1 M6 10 13 145 3 4 245 4 15 30 335 4047 75 186 - 16
K0780.41061X30 D sfera in acciaio 1 M6 10 13 145 3 4 245 4 15 30 3354047 75 286 - 16
K0780.41061X40 D sfera in acciaio 1 M6 10 13 145 3 4 245 4 15 30 335 4047 75 386 - 16
K0780.41061X50 D sfera in acciaio 1 M6 10 13 145 3 4 245 4 15 30 335 40 47 75 486 - 16
K0780.42061X20 D sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 3 4 285 65 175 415 455 65 75 95 186 - 20
K0780.42061X30 D sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 3 4 285 65 17,5 415 455 65 75 95 28,6 - 20
K0780.42061X40 D sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 3 4 285 65 17,5 41,5 455 65 75 95 38,6 - 20
K0780.42061X50 D sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 3 4 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 486 - 20
K0780.42061X60 D sfera in acciaio 2 M6 135 18 195 3 4 285 65 17,5 41,5 455 65 75 95 58,6 - 20
K0780.42081X20 D sfera in acciaio 2 M8 1355 18 195 41 55 285 65 17,5 415 455 65 75 95 183 - 20
K0780.42081X30 D sfera in acciaio 2 M8 135 18 195 41 55 285 65 17,5 415 455 65 75 95 283 - 20
K0780.42081X40 D sfera in acciaio 2 M8 135 18 195 41 55 285 65 17,5 41,5 455 65 75 95 38,3 - 20
K0780.42081X50 D sfera in acciaio 2 M8 1355 18 195 41 55 285 65 17,5 415 455 65 75 95 483 - 20
K0780.42081X60 D sfera in acciaio 2 M8 135 18 195 41 55 285 65 17,5 415 455 65 75 95 583 - 20
K0780.42101X20 D sfera in acciaio 2 M10 135 18 195 56 7 285 65 17,5 41,5 455 65 75 9,5 183 - 20
K0780.42101X30 D sfera in acciaio 2 M10 135 18 195 56 7 285 65 17,5 415 455 65 75 95 283 - 20
K0780.42101X40 D sfera in acciaio 2 M10 135 18 195 56 7 285 65 17,5 415 455 65 75 95 383 - 20
K0780.42101X50 D sfera in acciaio 2 M10 135 18 195 56 7 285 6,5 17,5 41,5 455 65 75 9,5 483 - 20
K0780.42101X60 D sfera in acciaio 2 M10 135 18 195 56 7 285 65 17,5 415 455 65 75 95 583 - 20
K0780.51051X20 E punta in acciaio 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 3354047 75 20 05 16
K0780.51051X30 E punta in acciaio 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 3354047 75 30 05 16
K0780.51051X40 E punta in acciaio 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 3354047 75 40 05 16
K0780.51051X50 E punta in acciaio 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 3354047 75 50 05 16
K0780.51061X20 E punta in acciaio 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 3354047 75 20 08 16
K0780.51061X30 E punta in acciaio 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 3354047 75 30 08 16
K0780.51061X40 E punta in acciaio 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 3354047 75 40 08 16
K0780.51061X50 E punta in acciaio 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 3354047 75 50 08 16
K0780.52061X20 E punta in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 175 415 4556575 95 20 0,8 20
K0780.52061X30 E punta in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 17,5 415 455 6575 95 30 08 20
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°
Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e pressore, inserto
filettato in acciaio brunito
Sintesi articoli
N. ordine Forma Materiale Dimensioni X D DI D2 D3 @ H H1I H2 H3 H4 A Al B L L1 Numero
componenti sfera denti
K0780.52061X40 E punta in acciaio 2 M6 13,5 18 195 4 - 285 65 175 415 455 65 75 95 40 0,8 20
K0780.52061X50 E punta in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 17,5 415 4556575 95 50 08 20
K0780.52061X60 E punta in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 175 415 4556575 95 60 08 20
K0780.52081X20 E punta in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 6,5 17,5 415 455 6575 95 20 1 20
K0780.52081X30 E punta in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 17,5 415 455 6575 95 30 1 20
K0780.52081X40 E punta in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 175 415 455 6575 95 40 1 20
K0780.52081X50 E punta in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 17,5 415 455 6575 95 50 1 20
K0780.52081X60 E punta in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 17,5 415 455 6575 95 60 1 20
K0780.52101X20 E punta in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 415 4556575 95 20 15 20
K0780.52101X30 E punta in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 41,5 455 6575 95 30 15 20
K0780.52101X40 E punta in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 41,5 455 6575 95 40 15 20
K0780.52101X50 E punta in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 415 4556575 95 50 15 20
K0780.52101X60 E punta in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 41,5 4556575 95 60 15 20
K0780.61051X20 F nipplo in acciaio 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335 40 47 7,5 205 - 16
K0780.61051X30 F nipplo in acciaio 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335 40 47 7,5 305 - 16
K0780.61051X40 F nipplo in acciaio 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335 40 47 7,5 405 - 16
K0780.61051X50 F nipplo in acciaio 1 M5 10 13 145 3 - 245 4 15 30 335 40 47 7,5 505 - 16
K0780.61061X20 F nipplo in acciaio 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 335 40 47 7,5 208 - 16
K0780.61061X30 F nipplo in acciaio 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 335 40 47 7,5 308 - 16
K0780.61061X40 F nipplo in acciaio 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 335 40 47 7,5 408 - 16
K0780.61061X50 F nipplo in acciaio 1 M6 10 13 145 4 - 245 4 15 30 335 40 47 7,5 50,8 - 16
K0780.62061X20 F nipplo in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 17,5 41,5 455 65 75 9,5 208 - 20
K0780.62061X30 F nipplo in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 30,8 - 20
K0780.62061X40 F nipplo in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 40,8 - 20
K0780.62061X50 F nipplo in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 17,5 41,5 455 65 75 9,5 50,8 - 20
K0780.62061X60 F nipplo in acciaio 2 M6 135 18 195 4 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 60,8 - 20
K0780.62081X20 F nipplo in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 20,8 - 20
K0780.62081X30 F nipplo in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 17,5 41,5 455 65 75 9,5 308 - 20
K0780.62081X40 F nipplo in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 40,8 - 20
K0780.62081X50 F nipplo in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 50,8 - 20
K0780.62081X60 F nipplo in acciaio 2 M8 135 18 195 55 - 285 65 17,5 41,5 455 65 75 9,5 60,8 - 20
K0780.62101X20 F nipplo in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 415 455 6575 95 209 - 20
K0780.62101X30 F nipplo in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 415 455 6575 9,5 30,9 - 20
K0780.62101X40 F nipplo in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 41,5 455 65 75 9,5 409 - 20
K0780.62101X50 F nipplo in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 50,9 - 20
K0780.62101X60 F nipplo in acciaio 2 M10 135 18 195 7 - 285 65 17,5 415 455 65 75 9,5 60,9 - 20
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