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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
GJS 400.

Versione:
Spigoli arrotondati e burattati.
Con rivestimento in plastica colore nero.
Superfici di appoggio lavorate.

Montaggio:
Dal retro.

Disegni

Sintesi articoli

Maniglie a staffa

N. ordine Colore
corpo base

A B D D2 H L R T Capacità
di carico

N
K0186.10006 grezzo 100 18 M6 12 42 118 20 12 1000
K0186.11208 grezzo 112 20 M8 14 47 132 22 15 1000
K0186.12510 grezzo 125 22 M10 16 53 147 24 18 1000
K0186.14012 grezzo 140 25 M12 18 59 165 26 20 1000
K0186.100061 nero 100 18 M6 12 42 118 20 12 1000
K0186.112081 nero 112 20 M8 14 47 132 22 15 1000
K0186.125101 nero 125 22 M10 16 53 147 24 18 1000
K0186.140121 nero 140 25 M12 18 59 165 26 20 1000
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