Maniglie a staffa in alluminio ovali

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione
i Materiale:
€ Alluminio a sezione ovale EN AW-6060.
. - Versione:
verniciatura a polvere colore nero o rosso rubino RAL 3003, anodizzato naturale o
burattato lucido.
Nota:
Queste maniglie a staffa sono particolarmente resistenti e possono essere utilizzate
anche nei casi dove € richiesta una presa resistente. La finitura non trattata
burattata puo essere laccata o rivestita dopo il montaggio.
Montaggio:
Dal retro.
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Sintesi articoli
Maniglie a staffa a sezione ovale
N. ordine Colore Superficie A B Bl D H L T Capacita
corpo base corpo base di carico
N
K0204.10001 nero verniciato a polvere 100 21 13 M6 50 113 12 1000
K0204.11201 nero verniciato a polvere 112 21 13 M6 50 125 12 1000
K0204.1120108 nero verniciato a polvere 112 25 17 M8 55 129 14 1000
K0204.12001 nero verniciato a polvere 120 21 13 M6 50 133 12 1000
K0204.1200108 nero verniciato a polvere 120 25 17 M8 55 137 14 1000
K0204.12801 nero verniciato a polvere 128 21 13 M6 50 141 12 1000
K0204.1280108 nero verniciato a polvere 128 25 17 M8 55 145 14 1000
K0204.1600106 nero verniciato a polvere 160 21 13 M6 50 173 12 1000
K0204.16001 nero verniciato a polvere 160 25 17 M8 55 177 14 1000
K0204.18001 nero verniciato a polvere 180 25 17 M8 55 197 14 1000
K0204.19201 nero verniciato a polvere 192 25 17 M8 55 209 14 1000
K0204.35001 nero verniciato a polvere 350 25 17 M8 55 367 14 1000
K0204.110003 naturale anodizzato 100 21 13 M6 50 113 12 1000
K0204.111203 naturale anodizzato 112 21 13 M6 50 125 12 1000
K0204.11120308 naturale anodizzato 112 25 17 M8 55 129 14 1000
K0204.112003 naturale anodizzato 120 21 13 M6 50 133 12 1000
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Maniglie a staffa in alluminio ovali
Sintesi articoli
N. ordine Colore Superficie A B Bl D H L T Capacita
corpo base corpo base di carico
N

K0204.11200308 naturale anodizzato 120 25 17 M8 55 137 14 1000
K0204.112803 naturale anodizzato 128 21 13 M6 50 141 12 1000
K0204.11280308 naturale anodizzato 128 25 17 M8 55 145 14 1000
K0204.11600306 naturale anodizzato 160 21 13 M6 50 173 12 1000
K0204.116003 naturale anodizzato 160 25 17 M8 55 177 14 1000
K0204.118003 naturale anodizzato 180 25 17 M8 55 197 14 1000
K0204.119203 naturale anodizzato 192 25 17 M8 55 209 14 1000
K0204.135003 naturale anodizzato 350 25 17 M8 55 367 14 1000
K0204.19203 naturale anodizzato 192 26 17 M8 55 209 14 1000
K0204.10027 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 100 21 13 M6 50 113 12 1000
K0204.11227 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 112 21 13 M6 50 125 12 1000
K0204.1122708 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 112 25 17 M8 55 129 14 1000
K0204.12027 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 120 21 13 M6 50 133 12 1000
K0204.1202708 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 120 25 17 M8 55 137 14 1000
K0204.12827 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 128 21 13 M6 50 141 12 1000
K0204.1282708 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 128 25 17 M8 55 145 14 1000
K0204.1602706 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 160 21 13 M6 50 173 12 1000
K0204.16027 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 160 25 17 M8 55 177 14 1000
K0204.18027 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 180 25 17 M8 55 197 14 1000
K0204.19227 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 192 25 17 M8 55 209 14 1000
K0204.35027 rosso rubino RAL 3003 verniciato a polvere 350 25 17 M8 55 367 14 1000
K0204.100 - non trattata e burattata 100 21 13 M6 50 113 12 1000
K0204.112 - non trattata e burattata 112 21 13 M6 50 125 12 1000
K0204.120 - non trattata e burattata 120 21 13 M6 50 133 12 1000
K0204.128 - non trattata e burattata 128 21 13 M6 50 141 12 1000
K0204.16006 - non trattata e burattata 160 21 13 M6 50 173 12 1000
K0204.11208 - non trattata e burattata 112 25 17 M8 55 129 14 1000
K0204.12008 - non trattata e burattata 120 25 17 M8 55 137 14 1000
K0204.12808 - non trattata e burattata 128 25 17 M8 55 145 14 1000
K0204.160 - non trattata e burattata 160 25 17 M8 55 177 14 1000
K0204.180 - non trattata e burattata 180 25 17 M8 55 197 14 1000
K0204.192 - non trattata e burattata 192 25 17 M8 55 209 14 1000
K0204.350 - non trattata e burattata 350 25 17 M8 55 367 14 1000
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