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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Impugnatura in resina termoplastica, parti metalliche in acciaio zincato.

Versione:
Superficie satinata colore nero.

Nota:
Le impugnature cilindriche possono essere avvitate a volantini, manovelle ecc..

Disegni

Sintesi articoli

Impugnature cilindriche girevoli con esagono incassato

N. ordine D D1 D2 D3 L L1 SW

K0740.06200520 M6 20 15 10 12 51 3
K0740.06230620 M6 23 18 10 12 62 3
K0740.08230620 M8 23 18 10 15 62 4
K0740.08250720 M8 25 19 10 15 71 4
K0740.10250720 M10 25 19 10 15 71 4
K0740.08250810 M8 26 22 14 15 81 4
K0740.10250810 M10 26 22 14 15 81 5
K0740.12260820 M12 26 22 14 15 81 5
K0740.10270930 M10 27 22 14 15 92 5
K0740.12270930 M12 27 22 14 15 92 5


