Magneti (magneti di fermo) in ferrite dura
Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in plastica (ABS).

Nucleo magnetico in ferrite dura.
. Nota:

| magneti di fermo vengono spesso utilizzati su bacheche, lavagne bianche e lavagne
magnetiche.

Range di temperatura:
max. 100 °C.

Su richiesta:
Nucleo magnetico in NdFeB (neodimio).

Nota disegno:

1) Superficie adesiva
2) Magnete

3) Alloggiamento
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Sintesi articoli

Magneti (magneti di fermo) in ferrite dura
N. ordine Colore D D1 H H1 Forza di

adesione
N

K1398.101 bianco 10,5 95 7 15 0,7
K1398.161 bianco 16 14,5 7 1,1 13
K1398.201 bianco 20 16 7 2,1 15
K1398.251 bianco 25 22 8 2,2 10
K1398.301 bianco 30 28 8 2 14
K1398.361 bianco 36 325 9 2,2 9,5
K1398.102 blu 10,5 95 7 1,5 0,7
K1398.162 blu 16 14,5 7 1,1 13
K1398.202 blu 20 16 7 2,1 15
K1398.252 blu 25 22 8 2,2 10
K1398.302 blu 30 28 8 2 14
K1398.362 blu 36 325 9 2,2 9,5
K1398.103 rosso 10,5 95 7 1,5 0,7
K1398.163 rosso 16 14,5 7 1,1 13
K1398.203 rosso 20 16 7 2,1 1,5
K1398.253 rosso 25 22 8 2,2 10
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Magneti (magneti di fermo) in ferrite dura

Sintesi articoli

N. ordine Colore D D1 H H1 Forza di
adesione

N

K1398.303 rosso 30 28 8 2 14

K1398.363 rosso 36 32,5 9 2,2 9,5

K1398.104 nero 10,5 9,5 7 1,5 0,7

K1398.164 nero 16 14,5 7 1,1 1,3

K1398.204 nero 20 16 7 2,1 1,5

K1398.254 nero 25 22 8 2,2 10

K1398.304 nero 30 28 8 2 14

K1398.364 nero 36 32,5 9 2,2 9,5
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